Reflecta s T2Red

POPIS

nVent RAYCHEM Reflecta s T2Red se sklada z izolovaného
‘ | | hlinikového profilu Reflecta a samoregula¢niho topného
d 11 kabelu T2Red.

| Systém kombinuje vyhody samoregulacniho kabelu s
! AF vlastnostmi desky Reflecta, coz pfindsi o 20 % vySsi Usporu
' energie v porovnani se samostatnym systémem T2Red.

Povrch desky Reflecta umoznuje rovnomeérné rozlozeni tepla po
celé podlaze a diky svému nizkému profilu je idedlnim systémem
pro renovaci.
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Total care
warranty

VYHODY

Navrh systému

+ |dedlni pro renovaci diky integrované izola¢ni desce a nizké montazni vySce

- Jednoduchy design: jeden topny kabel pro vSechny tvary mistnosti

+ Flexibilita umisténi nabytku a moznost kdykoli zménit design interiéru diky samoregulacnimu topnému kabelu

+ Kompatibilni se vSemi stabilnimi podklady, napr. betonem, anhydritem, stérkou, keramickou dlazbou, dfevénymi podlahami.

+ Lze pouzit nasledujici podlahové krytiny:  Dlazba, mramor, kdmen  Max. 30 mm tloustka A\-hodnota 1.0 W/mK
Parkety Max. 16 mm tloustka A-hodnota 0.14 W/mK
Koberec Max. 10 mm tloustka A\-hodnota 0.09 W/mK
Instalace

+ Rychla a jednoducha instalace topného kabelu T2Red zasunutim do drazek hlinikové desky Reflecta

- Topny kabel Ize kréatit na poZzadovanou délku, diky tomu je flexibilni a Ize jej pfizpUsobit tvaru jakékoliv mistnosti
+ Topny kabel Ize osové spojovat a kfizit bez rizika prehrati

+ Neni potieba studeny pripojovaci kabel, pfimé pfipojeni v krabici

Vyhody

- 20% Uspora energie navic diky reflexnim deskam s integrovanou izolaci

+ Rovnomérné a pfizplsobivé rozloZeni tepla v podlaze

+ Rychlé pfimé vytapéni nebo vyrovnani teploty podlahy v obytnych mistnostech

+ Flexibilni design interiéru. Diky samoregulacnimu Ucinku nehrozi prehrati pod koberci, nabytkem apod.

- Automaticka samoregulace vykonu v zavislosti na prostredi (vétsi vykon v chladnych zénéch, napf. u dvefi a mensi vykon v teplé
zOné&, napf. slunecni svétlo v zimni zahrad€)

- 74dnd méfitelna elektromagneticka pole zpsobena topnym kabelem
- Dlouha zivotnost a bezudrzbovost
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TECHNICKA DATA

Materidly Hlinik (0,5 mm tloustka) & EPS (12,5 mm)
Rozméry desky 720 mm x 400 mm x 13 mm

Rozméry koncové desky 700 mm x 400 mm x 12,5 mm (no alu)
Pozarni klasifikace DIN 4102-B1

U-hodnota 2,33 W/m?K

Soucinitel prostupu tepla 0,033 W/(mK)

Koeficient tepelné roztaznosti 2,4 x10°1/K

Dlouhodoba tlakova odolnost 140 kPa (14000 kg/m?)

Informace o topném kabelu T2Red naleznete v dokumentu EU1689.

BALENi A OBJEDNACI CisLoO

Reflecta-balenf: (3,72 m?) 10 profilovych desek a 6 koncovych desek v baleni
Objednaci ¢islo: 450052-000

Reflecta-balenf: (0,94 m?) 3 profilové desky a 2 koncové desky v baleni
Objednaci ¢islo: 6012-8946251

Reflecta-koncové desky: 6 koncovych desek v baleni

Objednaci Cislo: 241662-000

SOUVISEJICi PRODUKTY NVENT RAYCHEM

K lepeni desek Reflecta na podklad Ize pouzit pfipravek Reflecta A-Fix.

Reflecta P-Fix se pouziva k zakladnimu natéru hlinikového povrchu desky pred pouzitim flexibilniho lepidla na dlazdice podle
pokyn( vyrobce.

PRiIPRAVA PODKLADU

Podklad by mél byt Cisty, stabilni a pevny, bez trhlin a latek snizujicich pfilnavost. Velké trhliny v podkladu by mély byt pred pokladkou
desek Reflecta vypInény.

Nerovny povrch je tfeba pred instalaci vyrovnat. U cementovych a anhydritovych smeési je tfeba zajistit, aby hmota dostate¢né vyschla
podle platnych norem. Anhydritova smés by méla byt pfebrousena a bez prachu. U rychle tuhnoucich smeésf je tfeba postupovat podle
pokynd dodavatele.

Je tfeba dodrzovat aplikacni normy, pravidla a datové listy, jakoz i pokyny a prirucky!

PRIPRAVA DESKY REFLECTA

Desky Reflecta je tfeba pred instalaci kondicionovat na pokojovou teplotu (+15 °C az +30 °C) po dobu 24 hodin.

INSTALACE

Desky Reflecta by mély byt odsazeny, aby se zabranilo bocnimu pohybu, a k upevnéni k podkladu by se mélo pouzit lepidlo Reflecta
A-Fix. Koncové desky se instaluji mezi sténu a oteviené konce profilovych desek. Po zatuhnuti lepidla Ize do drazek profil( vloZit topny
kabel T2Red, ktery se pfipoji podle montazniho nédvodu. Topny kabel by se nemél instalovat pod vany, sprchové kouty, plochy nabytku
apod. Topny kabel by nemél byt instalovan v mistech, kde budou v podlaze vyvrtany otvory. Podlahové Cidlo termostatu je tfeba
umistit do flexibilni hadice a senzor by mél byt umistén uprostfed mezi dvéma topnymi kabely.

Nasledné Ize polozit podlahovou krytinu. Pfi pouziti dlazdic jako podlahové krytiny je nutné pouzit natér Reflecta P-Fix na hlinik, ktery
pripravi desky Reflecta pro lepeni dlazdic.

Parkety, dfevéné a laminatové krytiny Ize pokladat plovoucim zplsobem podle pokyn( vyrobce. Pokryti kobercem nebo PVC je mozné,
pokud se mezi profily a koberec nebo PVC pouZije renovacni félie. Podrobnosti o konstrukci podlahy v kombinaci s teplotné citlivou
podlahovou krytinou viz dokument EU1378.

Podrobné pokyny k instalaci naleznete v dokumentu INST214.
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Ceska republika

Tel.: +420 606 069 618
czechinfo@nVent.com

Nase silné portfolio znacek:

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER
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