NVENT CADDY MACROFIX
SPIRAALBUISBEUGELS MET INLAGE

Temperatuur: -50 — 110 °C

Onderdeel
nummer

MFVIOO80EG
MFVIO090EG
MFVIOT100EG
MFVIOT12EG

MFVIO125EG
MFVIO140EG
MFVIO150EG
MFVIO160EG

Artikel
nummer

586601
586602
586603
586604
586605
586606
586607
586608

Uitwendige
diameter
oD

80 mm
90 mm
100 mm
112 mm
125 mm
140 mm
150 mm

160 mm

Formaat
stang
RS

M8, M10
M8, M10
M8, M10
M8, M10
M8, M10
M8, M10
M8, M10
M8, M10

KENMERKEN

Breedte
]

20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm

20 mm

(tot en met 600 mm)

spiraalbuis (tot en met 600 mm)

+ Voorgemonteerde beugel komt installatieklaar uit verpakking
+ Vergrootte openingshoek vergemakkelijkt de installatie van

+ Zekerheidssnelsluiting voorkomt het openen van de beugel

wanneer men de spiraalbuis verschuift of hoogte instelt
(tot en met 600 mm)

+ Snelsluitsysteem eenvoudig te bedienen met een enkele
hand (tot en met 600 mm)

- De onderbroken draadgang zekert de borgschroef in de

beugel en voorkomt dat deze loskomt tijdens de installatie

+ De opstaande randen van de beugel voorkomen het

loskomen van de inlage tijdens de installatie

tijdens de montage

en zeskant

+ Een kunststof ring houd de sluitschroeven op hun plaats
+ De kop van de sluitschroeven is voorzien van sleuf, kruis

+ Langere oren positioneren de schroef verder van de hanger,

waardoor er meer vrije ruimte ontstaat voor het gereedschap

wanneer de schroef wordt aangedraaid
+ De combinatiemoer met zowel M8 als M10 binnendraad
aansluitingen verhoogd de inzetbaarheid

+ Categorie Il geluidsreductie volgens DIN EN ISO 3822-1
+ Voldoet aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
+ Voldoet aan de brandveiligheidseisen volgens

DIN EN 13501-1:2010-01 Klasse E

1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm
1,00 mm

1,00 mm

Diameter
schroef

Sc

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6

Lengte
schroef
L

27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm
27 mm

27 mm

80°
80°
80°
80°
80°
80°
80°
80°

Statische
belasting
F

750N
750 N
750N
750 N
750N
750 N
750N
750 N

nVent.com/CADDY


http://nVent.com/CADDY

Uitwendige = Formaat Diameter Lengte Statische

Onderdeel Artikel diameter stang Breedte schroef schroef belasting
nummer nummer (0])) RS w Sc L F
MFVIO180EG 586609 180 mm M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 27 mm 80° 750 N
MFVIO200EG 586610 200 mm M8, M10 20 mm 1,00 mm M6 27 mm 80° 750N
MFVI0224EG 586611 224 mm M8, M10 21T mm 1,25 mm M6 27 mm 80° 750 N
MFVI0250EG 586612 250 mm M8, M10 21 mm 1,25 mm M6 27 mm 80° 750N
MFVIO280EG 586613 280 mm M8, M10 2T mm 1,25 mm M6 27 mm 80° 750 N
MFVIO300EG 586614 300 mm M8, M10 21 mm 1,25 mm M6 27 mm 80° 750N
MFVIO315EG 586615 315 mm M8, M10 2T mm 1,25 mm M6 27 mm 80° 750 N
MFVIO355EG 586616 355 mm M8, M10 21 mm 1,25 mm M6 27 mm 80° 750N
MFVIO400EG 586617 400 mm M8, M10 21T mm 1,25 mm M6 27 mm 80° 750 N
MFVI0450EG 586618 450 mm M8, M10 21 mm 1,50 mm M6 27 mm 80° 900 N
MFVIO500EG 586619 500 mm M8, M10 2T mm 1,50 mm M6 27 mm 80° 900 N
MFVIO560EG 586620 560 mm M8, M10 21 mm 1,50 mm M6 27 mm 80° 900 N
MFVIO600EG 586621 600 mm M8, M10 2T mm 1,50 mm M6 27 mm 80° 900 N
MFVIO630EG 586622 630 mm M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 27 mm - 1150 N
MFVIO710EG 586623 710 mm M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 27 mm - 1150 N
MFVIO800EG 586624 800 mm M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 27 mm - 1150 N
MFVIO900EG 586625 900 mm M8, M10 23 mm 1,75 mm M6 27 mm - 1150 N
MFVIT000EG 586626 1.000 mm M8, M10 23 mm 2,00 mm M6 27 mm - 1.400 N
MFVIT120EG 586627 1120 mm M8, M10 23 mm 2,00 mm M6 27 mm - 1.400 N
MFVIT1250EG 586628 1250 mm M8, M10 23 mm 2,00 mm M6 27 mm - 1.400 N
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